Technicky list /b Hoffmann Group

Upinaci trn s ¢elnimi chladicimi tryskami, HSK-A 63 kratky, @ upnuti D1: 6mm

Udaje o objednavce

Artikové ¢Cislo 3043056
GTIN 4045197288882
Trida artiklu 31A
Popis

Provedeni:

- S otvorem pro Cip RFID / Balluff.

- Funk¢ni plochy HSK opracované.

GARANT: V3echny stopky natvrdo pfesoustruzené (klidny chod!).
S uzaviratelnymi otvory pro vrtani chladiciho kanalu.
Pouziti:

K upinani nastroji s bo¢ni unaseci plochou dle DIN 1835 typ B a DIN 6535 typ HB.
Zvlastni prislusenstvi:

Trubicka pro vnitini chlazeni ¢. 309880, nastrény kli¢ ¢. 309890.
Upozornéni:

HSK 40 a 50 tvar A a E jsou k dodani od vyrobce.

Technicky popis

Délka vylozeni rozmér A 65 mm
Nahradni upinaci Sroub ¢. 309900 6

@ upnuti D, 6 mm
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Vnéjsi @ D

Upnuti

Norma pro upinani
Norma pro upinani
Norma pro upinani
Tvar

Otvor chladiciho kanélu

Kvalita vyvazeni G pfi otackach

Obvodova hazivost
Strategie obrabéni
Strategie obrabéni

Druh produktu

25 mm
HSK-A 63 kratky
DIN 69893
ISO 12164-1
DIN 69882-4
A
zamykatelny
G 2,5 pfi 25000 min”
<3 um
HPC
HSC

Upinaci trn

Vhodné produkty

https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/304305-6
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