Datablad

KOMET
KOMET®Unisix vendeskaersplatte, BK2730, Betegnelse, type W29: 10-200

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret 237080 10-200
GTIN 4047109101012
Artikelklasse 24T

Beskrivelse

Passer til:

nr. 236630; 236635; 236650

Bemeerk:

De anfarte vejledende vaerdier for anvendelse relaterer til KUB Trigon®.

Teknisk beskrivelse

Betegnelse 10-200
Tilspaending f i stdl < 900 N/mm’ 0,08 mm/o
ISO-kode, vendeskaersplatte WOEX 030204

Type BK2730

Type INOX
Skaeremateriale HM
Produkttype Vendeskaersplatte til boring
Brugerdata
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Datablad

INOX < 900 N/mm?
INOX > 900 N/mm?
Ti > 850 N/mm?

vad, maksimal

Egnet til
egnet
egnet
egnet

egnet

V.
160 m/min
160 m/min

80 m/min

1SO-kode

M
M
S
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