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6-hranny nastrény skrutkovaé 1/4” kratka, Sesthran: 3mm

UDAJE O OBJEDNAVKE

Cislo objednavky 6317103
GTIN 4018754000623
Trieda polozky 63A
Popis

Prevedenie:

Kované z ocele vysokej kvality, vo vnutri zapustené pre rychle uchytenie hlav skrutiek.
Vnutorny Stvorhran s otvorom podla normy DIN 3120-D 6,3.

Norma:
DIN 7422
Material:

Chrome-Alloy-Steel, bez odlupovania vdaka chrémovaniu cez nikel.

Technicky opis

Dizka

@ na strane vstupu
Sesthran

Pohonny stvorhran
Vystupny profil
Druh produktu

28 mm
11,6 mm
3mm
1/4 palec
6-hranny skrutkovac

Vlozka nastréného kluca
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