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BROCKHAUS][HEUER
Parallel-Schraubstock ,Heuer-Front” mit Drehplatte, Backenbreite: 120mm

Bestelldaten

Bestellnummer 967370 120
GTIN 2050002047723
Artikelklasse 93Q
Beschreibung

Ausfiihrung:

Ganz aus Stahl geschmiedet — garantiert unzerbrechlich.

Nach vorne 6ffnend. Mit angeschmiedeten Rohrspannbacken unter den normalen Backen.
Kraftige, voll verzinkte Spindel mit zweigdngigem Trapezgewinde fiir schnelles Offnen und
Schlie3en der Backen. Verzinkter Spindelschliissel mit Sicherungsringen aus Stahl. Spindel und
Flihrungsbahnen gegen Verschmutzung geschiitzt. Nachstellbare, beidseitige Prismenfiihrung.
Mit verstarktem Ambossansatz fur Richt- und Staucharbeiten.

Geriffelte, sorgfaltig oberflaichengehartete Spannbacken, nicht austauschbar.

Drehplatte 360° stufenlos drehbar und in jeder Position sicher arretierbar. Mit
Spindelschlisselarretierung am Spindelkopf.

Lieferumfang:

Inklusive Befestigungsschrauben zur Montage auf die Arbeitsplatte.

Lackierung:

Hammerschlag blau, pulverbeschichtet.

Technische Beschreibung

Offnungsrichtung nach vorne 6ffnend

Material Stahl gesenkgeschmiedet
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Backenbreite 120 mm

Serie Heuer Front
wechselbare Backen nein
Produktart Parallel-Schraubstock

Passende Produkte
https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/967370-120
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