Karta danych /b Hoffmann Group

Mitutoyo

Suwmiarka cyfrowa z systemem AOS, zakres pomiarowy: 150mm

Dane zamoéwienia

Numer katalogowy 412632 150
GTIN 4946368667720
Klasa artykutu 44A
Opis

Wykonanie:

Wynik pomiaru wskazywany za pomoca czytelnych cyfr (wys. 9 mm). Elektromagnetyczny system

pomiarowy AOS (Advanced Onsite Sensor) oferuje zwiekszony stopien ochrony przed wodg i

kurzem

- System pomiaru bezwzglednego, bez koniecznosci zerowania, zapewnia szybki i pewny
pomiar.

- Matly pobor pradu (20000 godzin ciagtego uzytkowania), wskazania kontrolne baterii.

w dostawie::

1 bateria nr 081560, wielk. 357.

Wyp. dodatkowe:

Pokrywa schowka na baterie nr 412239 rozm. B.

Opis techniczny

Norma ISO 13385
wymiar gtebokosci prostokatne 3,7x1,4
Kalibracja A1
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Karta danych

/% Hoffmann Group

wysokos¢ cyfr na wyswietlaczu LC

z gtebokosciomierzem

czas pracy

dtugosc szczek

odczyt

zakres pomiarowy

Nr artykutu z bateriami / akumulatorami
Liczba dotaczonych baterii

zasilanie energia

Odchytki pomiarowe E MPE
Metoda pomiaru przyrzadem pomiarowym

Technika pomiarowa
materiat

wszystkie czesci
Opakowanie

Rodzaj produktu

9 mm
tak
20000 h
40 mm
0,01 mm
0-150 mm
081560 357
1
Zasilanie z baterii
+0,02 mm

indukcyjna metoda
elektromagnetyczna

cyfrowy
Stal stopowa, INOX
hartowane
sztywny pojemnik

Suwmiarki uniwersalne

Odpowiednie produkty

https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/412632-150

27.04.2026 22:31

2/2



