Duomeny lapai /b Hoffmann Group

HOLEX

Slifavimo mova, kaginé (A), gradeliy dydis 150 glotni, Maks. jvorés @ x plotis:
20X63mm

Uzsakymo data

Uzsakymo numeris 553870 20X63
GTIN 4045197240613
Produkty klase 52E
Aprasymas

Modelis:

IS neplystancios, sintetine derva suristos medziagos, labai patvarios ir puikiai sukimba.
Korundas (A) universaliam Slifavimui.

Slifavimo mova tvirtai laiko dél didelio sukimosi greiéio i$siplétusi guminé galvuté. Galima
Slifuoti visu movos plociu, ji laikosi tvirtai, jg lengva greitai pakeisti (uzsukti / nusukti jpjovy
kryptimi). Tinka tik su slifavimo movos laikikliais.

Paskirtis:

Slifavimo movos daZniausiai naudojamos 3lifuoti pavirsius, nuo kuriy reikia nuimti didesn;j kiekj
medziagos, — taip pat ir nuo briauny.

Tinka:

Slifavimo movos laikiklis Nr. 553830.

Techninis aprasymas

Movos plotis 63 mm

Grudétumas 150
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Duomeny lapai /5 Hoffmann Group

maksimalus movosd 20 mm
Smulkumo laipsnis smulkus
Slifavimo priemoné Korundas
Slifavimo priemoniy kodas A
Movos forma kaginis
Produkto rasis Slifavimo mova
Vartotojo duomenys

Paskirtis V. ISO kodas
Alu Mg tinka
Plienas <900 N/mm? tinka
Plienas <1400 N/mm? tinka
Plienas <55 HRC tinka
Plienas <60 HRC ribotai tinka
INOX ribotai tinka
Ketus (G) ribotai tinka
CuZn tinka
Plastikas, GFK tinka
Mediena ribotai tinka
sausasis tinka

Tinkami produktai
https://www.hoffmann-group.com/LT/It/hom/p/553870-20X63
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