Datenblatt /% Hoffmann Group

Prazisionsschraubstock, Backenbreite A: 15mm

Bestelldaten

Bestellnummer 494480 15
GTIN 4045197525406
Artikelklasse 42L
Beschreibung

Ausfiihrung:

Prazisionsschraubstock in hartverchromter (Messing) bzw. eloxierter (Aluminium) Ausfiihrung.
Ideal fiir den Einsatz bei kleinen Teilen, z. B. auf Mikroskopen und Profilprojektoren oder

mit Rauheitsmessgeraten. Winkelgenauigkeit 0,04 mm, auswechselbare Spannbacken aus
gehartetem, rostfreien Stahl sowie Kunststoff. Feste Spannbacken mit Prismen fiir zylindrische
Teile. Das zusatzliche Prisma auf der festen Spannbacke sowie die Spannnuten auf den
Langsseiten erhohen die Einsatzmoglichkeiten.

Hinweis:

Auf Anfrage auch als Inox Variante (rostfrei) verfligbar.

Technische Beschreibung

Werkstoff Schraubstock Messing hartverchromt
Gesamthohe ¢ 15 mm
Gesamtlange a 50 mm
maximaler Spannbereich b 14,5 mm
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