Datablad /% Hoffmann Group

HoLeX
Slibetylleholder, slidset, skaft-@ 6 mm, Hoved-@xhovedleengde: 15X30mm

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret 553600 15X30
GTIN 4045197240170
Artikelklasse 52E
Beskrivelse

Udfgarelse:

Slidset, elastisk gummihoved med stalskaft. Overslebet deekflade med optimal
rundlgbsngjagtighed.

Teknisk beskrivelse

maks. omdrejningstal 36000 min”
Minimalt omdrejningstal 25000 min’'
Hoved-& 15 mm
Hovedlaengde 30 mm
Formbeskrivelse cylindrisk
Skaft-& 6 mm
Baeremateriale elastisk gummihoved
Produkttype Slibetylleholder
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