tietosivu /b Hoffmann Group

Mitutoyo

Digitaalinen tyontomitta AOS-jarjestelma, Mittausalue: 150mm

Tilaustiedot

Tilausnumero 412632 150
GTIN 4946368667720
Tuoteluokka 44A
Kuvaus

Malli:

Mittauksen tulos nakyy selkeilla numeroilla (korkeus 9 mm). Sdhkémagneettinen

mittausjarjestelma AOS (Advanced Onsite Sensor) antaa lisdsuojaa vetta ja polya vastaan.

- Absoluuttiset arvot, nollaamista ei tarvita, jotenmittaaminen on nopeampaa ja
luotettavampaa.

- Pieni virrankulutus (20000 tuntia jatkuvassa kdytossd), pariston valvontanaytto.

Toimituksen sisalto:

Sis. 1 pariston nro 081560 koko 357.

Erikoistarvike:

Paristokotelon kansi nro 412239 koko B.

Tekninen kuvaus

Standardi ISO 13385
Syvyysmitta kulmikas 3,7x1,4
Kalibrointi A1l
LCD-ndyton merkkikorkeus 9mm
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Syvyysmitta kaytettavissa
Kayttoaika

Leukapituus

Lukema

Mittausalue

Tuotenro, paristot/akut
Sisaltyvien paristojen lukumaara
Energiansyotto

Mittapoikkeama E MPE

Mittalaitteen mittausmenetelma

kylla
20000 h
40 mm
0,01 mm
0-150 mm
081560 357
1
Paristokayttdinen
+0,02 mm

sahkdmagneettinen
induktiomenetelma

mittaustekniikka digitaalinen
Raaka-aine INOX

kaikki osat Karkaistu

Pakkaus kestava rasia
Tuotetyyppi Yleiskdyttoinen tyOntomitta
Sopivat tuotteet

https://www.hoffmann-group.com/Fl/fi/hom/p/412632-150
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