Technicky list

/b Hoffmann Group

Nadstavbova celust, posunuta, standardna, Typ: 50

UDAJE O OBJEDNAVKE

Cislo objednavky 36304150
GTIN 4062406785239
Trieda polozky 310
Popis

Prevedenie:

S ozubenim Gripp v 3 mm stupni a hladkou upinacou plochou.

Pouzitie:

Na zamedzenie upinacich medzier. Pozri prehlad rozsahov upnutia.

Technicky opis

Dizka I, 14,5 mm
vhodné pre farebny kéd Xtric 50
Vyska h, 8 mm
Dizka ¢elusti | 40 mm
Sirka ¢elusti b 50 mm
Vyska celusti h 24 mm
l, 7 mm

Druh produktu

Celuste pre zverak
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