Technicky list /b Hoffmann Group

Pilovy pas na kov 27x2910, Zubti na palec: 4/6H

Udaje o objednavce

Artikové cislo 173660 4/6H
GTIN 2050001694713
Trida artiklu 16F
Popis

Provedeni:

RONTGEN - bi-alfa-cobalt: Vysoce vykonny bimetalovy pilovy pas s hroty zub( z legované
rychlofezné oceli M42 (HSS, 67-69 HRC) a nosnym pasem z vysoce legované pruzinové pasové
oceli.

Pouziti:

Kombinované ozubeni 0° — s velice nizkym kmitanim, pro velky rozsah prifezd (na trubky a
profily, plny material do maximalné 70 mm).

Kombinované ozubeni 10° — univerzalni pro velky rozsah prarezi (pro plny material od 50
mm).

Normalni ozubeni 0° — pro malé az stiedni priifezy do maximalné 70 mm délky zabéru.
Normalni ozubeni 10° — pro vétsi prarezy od 50 mm délky zabéru.

Upozornéni:

Zabéh nového pasu: Viz pfirucka pro obrabéni GARANT ¢. 110010 a informacni stranka.

Technicky popis
Tloustka 0,9 mm
Sitka 27 mm

25.02.2026 21:10 1/2



Technicky list /% Hoffmann Group

Délka

2910 mm
Uhel ¢ela 10 stupen
Ozubeni kombinované
Rezny material HSS Co 8
Druh produktu

Pilovy pds na kov
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