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HOLEX

Iman cilindrico plano con placa protectora, AINiCo, @: 19mm

Datos de pedido

Numero de pedido 085944 19
GTIN 4045197372819
Clase de articulo 02A
Descripcion

Ejecucion:

- Iman plano, incorporado en envoltura de acero para la proteccion.

- Fijacion del iman desde abajo a través del taladro con avellanado.

- Material de iman resistente a temperaturas hasta max. 550 °C (tam. 19 hasta 100 °C).
Aplicacion:

Construccion de dispositivos.

Descripcion técnica

Material superficie Acero
Altura 7,5mm
resistencia maxima a altas temperaturas 100 °C
@& perforacién de fijacion 4,5 mm
Fuerza de sujecién nominal 30N

%) 19 mm
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Material nucleo del iman AINiCo

Tipo de producto Iman cilindrico
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