Datenblatt /% Hoffmann Group

Kreissageblatt Metall, Wechselzahn mit Fase universal, Blatt-@ D: 136mm

Bestelldaten

Bestellnummer 584095 136
GTIN 4062406133511
Artikelklasse 51S
Beschreibung

Ausfiithrung:

Hartmetallbestiickt, in Prazisionsausflihrung mit hochfestem Stammblatt, gerauschgedampft.
Grof3zligig dimensionierte Hartmetall-Schneiden fir hdaufiges Nachschleifen. Mit
Aufnahmebohrung @ 20 mm.

Verwendung:

Flr Kreis-, Platten-, Pendel-, Kapp- und Gehrungssagemaschinen.

Universal-Kreissageblatt zum Schneiden unterschiedlichster Werkstoffe wie Flach- und
Winkeleisen, Alu und andere NE-Metalle. Flachzahn mit Fase bis @ 250 mm, Wechselzahn mit
Fase ab @ 300 mm.

Hinweis:

Weitere Kreissdgeblatter finden Sie in Gruppe 17.

Technische Beschreibung

Bohrungs-@ 20 mm
Anzahl Zahne 30
Blatt-@ D 136 mm
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Schnittbreite B 1,6 mm
Schneidstoff HM
geeignet flir Material Metall
Produktart Kreissageblatt
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