Datenblatt /% Hoffmann Group

Mitutoyo
Digital ABS Tiefenmessschieber 0-150 mm, IP67, Pin Modell, Set inkl. Sender
U-Wave-TC IP67 und AnschluBBeinheit, Typ: SET

Bestelldaten

Bestellnummer 404170 SET
GTIN
Artikelklasse 40W

Beschreibung

Ausfiihrung:

Digitaler Tiefenmessschieber IP67

Messbereich: 0 — 150 mm.

Ziffernschrittwert: 0,01 mm.

Genauigkeit: + 0,03 mm.

Ausfiihrung: IP67 Coolant Proof Digitalausfihrung mit Messstift.

Das Set umfasst prazise aufeinander abgestimmte Mitutoyo Komponenten fir die digitale
Messwerterfassung und Weiterverarbeitung. Es besteht aus einem Tiefenmesschieber, einem
Sender sowie einer Anschlusseinheit.

Beschreibung:

Der digitale IP67 Tiefenmessschieber, bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Hervorragende
Bestandigkeit gegen Wasser und Staub, sodass es in Bearbeitungssituationen verwendet werden
kann, in denen Kihlfllssigkeit eingesetzt wird. Direkte Anzeige der Messergebnisse. Durch
driicken der Offset-Taste wird die Breite des Hakens kompensiert (nur bei Modell mit Haken).
Merkmal:

- Alarm niedrige Spannung: Ja

- Anzeige: LCD, Ziffernhohe 9 mm

- Automatische Abschaltung nach 20 Min. ohne Funktion: Ja
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- Batterielebensdauer: ca. 5 Jahre

- Batterielebensdauer: Ca. 5 Jahre

- Briicke (BxT): 100 x 6 mm

- Datenausgabe: Ja

- Digital/Analog: Digital

- Energieversorgung: 1x Batterie SR-44

- Grenzwert der Messabweichung, E MPE: +/-0,02 mm
- GroBe / Abmessung: 0,32 X0,135X 0,035 M

- Max. Reaktions-, geschwindigkeit: Unbegrenzt

- ORIGIN (ABS Nullpunkt): Ja

- Zoll/Metrisch: Metrisch

Messbereich: 0 - 150

Ziffernschrittwert: 0,01 mm

Genauigkeit: £0,03 mm

Grenzwert der Messabweichung E MPE: £0,02 mm
Wiederholprazision: 0,01 mm

Anzeige: LCD, Ziffernhéhe 9 mm

Max. Reaktions-geschwindigkeit: Unbegrenzt mm/s
Alarm niedrige Spannung: Ja

Zoll/Metrisch: Metrisch

Lieferumfang: Lieferung in einer Box, einschlie3lich Batterie
Energieversorgung: 1x Batterie SR-44
Batterielebensdauer: Ca. 5 Jahre

Lieferumfang:

In einer Box, einschlieBlich 1x SR-44 Batterie. Tiefenmessschieber Nr. L40010 11810, Sender Nr.
498890 IP67, Anschlusseinheit Nr. 498885 IP.

Technische Beschreibung

Messbereich 0-150 mm
IP-Schutzart IP 67
Energieversorgung Batteriebetrieben
Messtechnik digital
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