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Etau parallèle «Heuer-Compact» avec réglage rapide, Largeur mors: 120mm

Données de commande

N° commande 967460 120

GTIN 2050002047846

Classe d'article 93Q

Description

Exécution:
Construction légère en acier, dimensions compactes, entièrement en acier forgé. Ouverture
vers l’avant.
Avec mors de serrage pour tubes intégrés sous les mors normaux.
Nouveau réglage rapide de la capacité de serrage de 0 à 125 mm grâce au système HEUER
Quicklaunch, réglage rapide par simple pression sur un bouton, sans actionnement du levier.
L’indicateur des largeurs d’ouverture supplémentaire sur le corps de tube avec échelle graduée
en centimètres simplifie le préréglage.
Mors de serrage montés, à surface trempée et galvanisée. Force de serrage 10 kN.
Un côté strié, un côté lisse. Réversibles et interchangeables.
Livraison:
Matériel de fixation inclus pour montage sur établi.
Accessoire(s):
Bases pivotantes 967390 réf. 100.
Mors de rechange 967405 réf. 120.
Etriers de serrage 967400 réf. 100.
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Capacité de serrage 125 mm

Réglage rapide de la capacité de serrage oui

Matière Acier forgé

Poids 4,8 kg

Profondeur de serrage 65 mm

Sens d'ouverture ouverture vers l'avant

Mors de serrage pour tubes avec ⌀ ext. 15 - 50 mm

Largeur mors 120 mm

Série Heuer Compact

Mors interchangeables oui

Type de produit Étau parallèle

‌Produits adaptés
https://www.hoffmann-group.com/FR/fr/hom/p/967460-120
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