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Sakerhetsslangupprullare plastholje Tryckluft, Effektiv slanglangd: 10m

Bestdllningsdata

Ordernummer 080078 10
GTIN 4062406284671
Artikelklass 01A
Beskrivning

Utforande:

- Sdkerhetsslangupprullare med hoghallfast slutet plasthélje for anvandning i omraden
med smuts- och dammrisk.

- Slangstyrning och kontrollerat indragssystem.

- Integrerad stoppboll.

- Polyuretanslang med hog slutstyrka och tryckluftanslutningar av stal, lamplig for hog
genomstromning.

- Svangbar viagghallare for positionering pa vagg och i tak.

Slangupprullare for tryckluft. Robust slang med lysande signalfarg orange. Garanterar saker

hantering.

leveransinnehall:

Inklusive GARANT sdkerhetskoppling stal och nippel.

OBS!:

Passande sakerhetskopplingar se nr 080270 — 080272.

Teknisk beskrivning

farg hus bla
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material hus Plast
Effektiv slanglangd 10m
utvandig slang-@ 12mm
Material slang Polyuretan
Anslutning utgang 1/4 tum
Upprullningsautomatik SCS ja
Invandig slang-@ 8 mm
Farg slang orange
Maximalt arbetstryck 16 bar
husets djup 190 mm
husets bredd 310 mm
husets hojd 406 mm
lamplig for Tryckluft
Produktslag Slangupprullare
Lampliga produkter

https://www.hoffmann-group.com/SE/sv/hom/p/080078-10
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