Adatlap /% Hoffmann Group

HOLEX

Huzalcsupaszité fogo, Teljes hossz: 160mm

Rendelési adatok

Rendelés szama 728740 160
GTIN 4045197166586
Arucikk kategoria 72B
Leiras

Kivitel:

Hajlitott pofak V alaku élekkel (max. 5 mm kiilsé &-ig). Besullyesztett illeszték jatékmentes
mozgassal és nyitérugoval. Allitdcsavarral a keresztmetszet beallitasahoz.

Fogo6 matt fény(, szarak miianyag bevonattal.

Alapanyag:

Specidlis szerszamacél, siillyesztékben kovacsolt és olajban edzett.

Miiszaki leiras

Teljes hossz 160 mm

El alak Prizmas vagoél
Nyél MUanyag bevonattal
Alapanyag Specidlis szerszamacél
Fellilet fényes
nyitérugoval igen
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allitocsavarral a keresztmetszet beallitasahoz igen

Termék fajtdja Vago fogd
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