Datenblatt /% Hoffmann Group

Metallsageband 27x2910, Zahne pro Zoll: 4/6H

Bestelldaten

Bestellnummer 173660 4/6H
GTIN 2050001694713
Artikelklasse 16F
Beschreibung

Ausfiihrung:

RONTGEN - bi-alfa-cobalt: Hochleistungs-Bimetall-Sigeband mit Zahnspitzen aus
legiertem Schnellarbeitsstahl (HSS, 67-69 HRC) M42 und einem Tragerband aus hochlegiertem
Federbandstahl.

Verwendung:

Combizahnung 0° — Sehr schwingungsarm, fiir gro3en Querschnittbereich (fiir Rohre und
Profile, Vollmaterial bis maximal 70 mm).

Combizahnung 10° — Universell fiir groBen Querschnittbereich (fir Vollmaterial ab 50 mm).
Normalzahnung 0° — Fir kleine bis mittlere Querschnitte bis maximal 70 mm Eingriffslange.
Normalzahnung 10° — Fiir gro3ere Querschnitte ab 50 mm Eingriffslange.

Hinweis:

Einfahren eines neuen Bandes: Sieche GARANT Zerspanungshandbuch Nr. 110010 und
Infoseite.

Technische Beschreibung

Starke 0,9 mm

Breite 27 mm
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Lange

Spanwinkel
Zahnung
Schneidstoff
Produktart

2910 mm
10 Grad
Combi
HSS Co 8
Metallsageband
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