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Cărucior de transport, Tip: 1115L

Date comandă

Numărul de comandă 919900 1115L

GTIN 4017976011158

Clasa articolului 96F

Descriere

Execuţie:
Cadre de ţevi sudate, rezistente la uzură, mânere de siguranţă din plastic. Din tablă de oţel cu
palet din tablă de oţel. Echipare cu anvelope pneumatice pe jante din plastic cu rulmenţi pe role.
Culoare:
Albastru briliant RAL5007 acoperit cu vopsea pulbere.

Descriere tehnică

Lungime suprafaţă palet 150 mm

Lăţime 590 mm

⌀ roţii 260 mm

Greutate 12 kg

Tip 1115L

Capacitate portantă 250 kg

Lăţime suprafaţă palet 400 mm
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Materialul roţii Echipare cu anvelope

Înălţime 1150 mm

Tip produs Cărucior de transport

Produse potrivite
https://www.hoffmann-group.com/RO/ro/hom/p/919900-1115L
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