Duomeny lapai /b Hoffmann Group
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1/2 colio ilgintuvas, Visas ilgis: 50mm
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Uzsakymo data
Uzsakymo numeris 641000 50
GTIN 4018754012978
Produkty klasé 63A
Aprasymas
Modelis:

Pasirinkta medziaga ir specialus kaldinimo bidas garantuoja optimaly veikima ir ilgg
eksploatavimo trukme.

Pagilintu vidiniu kvadratu, uzapvalintu iSoriniu kvadratu ir keturiais fiksavimo grioveliais galima
varomasias ir jungiamasias dalis ,aklai” sujungti. Su ,apykakle” standziai jungciai.
Standartas:

DIN 3123-B 12,5

ISoriniai keturbriauniai pagal DIN 3120-A 12,5 su spyruokliniais rutuliniais fiksatoriais; vidinis
keturbriaunis pagal DIN 3120-C 12,5 su grioveliais.

Apdirbama medziaga:

Chrome-Alloy-Steel, smlgiams atspari danga — nikeliuotas ir chromuotas.

Tinka:

Rankinés pavaros galvutés.

Techninis aprasymas

visas ilgis 50 mm

Pavaros keturbriaunis 1/2 in
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