Datenblatt

Eco-Klemmdrehhalter, links, Schaft- / Plattengro8e L: 25/16mm

Bestelldaten

Bestellnummer 271994 25/16
GTIN 4062406180799
Artikelklasse 21U
Beschreibung

Ausfiihrung:

Mit interner KiihImittelzufuhr zur Schneide. Durch Kiihlung mittels Prazisionsdiisen wird die
thermische Belastung zielgerichtet und effizient reduziert, da der KiihImittelstrahl optimal
zwischen Span und Schneidkante ausgerichtet ist. Fiir eine hohere Produktivitat, langere
Standzeit und eine erh6hte Prozesssicherheit.

Lieferumfang:

Mit Unterlegplatte 1,5°.

Hinweis:

Kuhlmitteliibergabe nur in Verbindung mit GARANT eco-System-Aufnahmen Nr. 317900 —
319886 méglich.

Technische Beschreibung

Unterlegplatte 1,5° 2798192
Unterlegplattenschraube 259027 6
Gesamtlange L 101,5 mm
Kopflange L, 30 mm
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SchaftgroRe 25 mm
Pratze, Schraube, O-Ring 259036 16
Funktionsbreite L, 25 mm
Serie Eco
PlattengroBe 16 mm
Einsatzart links
Innenkuhlung ja
Produktart Klemmdrehhalter

Passende Produkte
https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/271994-25/16
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