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Bohrschrauber 18V, 2-Gang, FIXTEC, Akku-Bohrschrauber, ohne Akku, im
Transportkoffer, Schnellspannfutterspannbereich 1,5-13

Bestelldaten

Bestellnummer 070211 M18FDD3-2

GTIN 4058546376567

Artikelklasse 03L

Beschreibung

Ausführung:
MILWAUKEE − Akku-Bohrschrauber Durchzugsstarke Akku-2-Gang Bohrschrauber mit R/L-
Lauf. REDLITHIUM™-Akkus mit Einzelzellenüberwachung und Ladestandsanzeige. Robustes
Metallgetriebegehäuse für lange Lebensdauer. FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter
mit Spindel-Lock. LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches. Handgriff mit Softgrip-Auflage für
hohen Anwenderkomfort. Spitzenmodell FUEL™ mit bürstenlosem POWERSTATE™-Motor für
höchsten Wirkungsgrad. Geringster Verschleiß und bis zu 10fache Lebensdauer gegenüber
Standard DC-Motoren. Die hohe Effizienz und die erhöhte Akkukapazität ermöglichen bis zu
2 × längere Laufzeiten (im Vergleich zu anderen Li-Ionen Technologien). REDLINK PLUS™-
Elektronik − einzigartiges Leistungsmanagement:
· Mit Systemkommunikation Antriebsmaschine − Akku.
· Mit Überlastungsschutz für längere Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe.
Beschreibung:
· Kompakte Abmessung von 173 mm Länge
· Neu entwickeltes Bohrfutter für verbesserten Bit- und Bohrerhalt
· LED-Arbeitsplatzbeleuchtung
· Kraftvolle 158 Nm Drehmoment
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· Die kompakte Abmessung von 173 mm Länge erlaubt Arbeiten auch an schwer

zugänglichen Stellen
· AUTOSTOP™-Funktion zum Schutz vor Überdrehung und für mehr Sicherheit
· Schnellste Bohr- und Schraubanwendungen unter Last
· LED-Arbeitsplatzbeleuchtung
· Akku-Ladestandsanzeige
· Metall-Gürtelclip
· Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und längere Lebensdauer des Akkus
· Die DNA unserer FUEL™-Plattform definiert das Gleichgewicht der kabellosen

Technologien neu
· Der bürstenlose POWERSTATE™-Motor von MILWAUKEE®, der REDLITHIUM™-Akku

und die elektronische REDLINK PLUS™-Intelligenz sorgen für herausragende Leistung,
Laufzeit und Haltbarkeit

· 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Merkmal:
· Akku im Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
· Akku: Li-ion
· Akkukapazität [Ah]: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
· Akkusystem: M18
· Bohrfutter_Spannbereich [mm]: 13
· By technology: Fuel
· Geliefert: HD Box
· Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 2.1 (M18 B5)
· Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
· Max. Bohrdurchmesser in Holz [mm]: 89
· Max. Bohrdurchmesser in Stahl [mm]: 16
· Max. Drehmoment [Nm]: 158
· Spannung [V]: 18
· Standardausrüstung: Gürtelclip, Seitenhandgriff
Lieferumfang:
Version ohne Akku, Ladegerät. Inklusive Transportkoffer. Keine Akkus im Lieferumfang
enthalten. Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten. Inkl. HD Box.
Inklusive Zusatzhandgriff zur leichteren Drehmomentabstützung.
Hinweis:
Passende Akkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073801 – Nr. 073840.

Technische Beschreibung

maximale Drehzahl 1. Gang 0 - 550 min-1

Gewicht 1,4 kg

Energieversorgung Akkubetrieben

Akkuspannung 18 V
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Akkuart Lithium-Ion

Motorbauweise Bürstenloser Motor

Schnellspannfutter Spannbereich 1,5 - 13 mm

maximale Drehzahl 2. Gang 2100 min-1

maximaler Spiralbohr-⌀ in Holz 89 mm

Herstellerbezeichnung M18 FDD3

maximales Drehmoment hart 158 Nm

maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl 16 mm

Anzahl enthaltener Akkus 0

Verpackung Systemkoffer (HD=Heavy Duty)

Akkukapazität 2 Ah

maximale Vibration nach EN <2,5 m/s2

typische Verwendung Heavy Duty

passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Milwaukee Typ B 18 V

Produktart Bohrschrauber

USP1 18V, 2-Gang, FIXTEC

USP2
ohne Akku, im Transportkoffer,

Schnellspannfutterspannbereich
1,5-13
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