Fisd de date /b Hoffmann Group

Mitutoyo

Subler digital cu sistem AOS, Domeniu de masurare: 150mm

Date comanda

Numarul de comanda 412632 150
GTIN 4946368667720
Clasa articolului 447
Descriere

Executie:

Rezultatul masuratorii afisat cu cifre usor lizibile (inaltime 9 mm). Sistemul de mdsurare

electromagnetic AOS (Advanced Onsite Sensor) ofera protectie mdrita impotriva apei si

prafului.

- Rigla gradata absoluta, permite masurare rapida si precisa, fara punerea la zero.

- Consum redus de energie electrica (20000 de ore de utilizare continua), afisarea incarcarii
bateriei.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. 357.

Accesorii optionale:

Capac pentru compartimentul de baterii Cod 412239 Ref. B.

Descriere tehnica

Standard ISO 13385

Tija de adancime dreptunghiular - 3,7x1,4
Calibrarea Al
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Fisa de date /b Hoffmann Group

inaltime cifre afisaj LCD

Tija adancime existenta

Durata de functionare (Autonomie acumulatori)
Lungimea ciocului

Citire

Domeniu de masurare

Cod produs baterii/acumulatoare continute
Numar de baterii incluse

Alimentare cu energie

Abatere de masurare E MPE

Procedeul de masurare al aparatului de masurat
Tehnica de masurare

Material

Toate componentele

Ambalaj

Tip produs

9 mm
da
20000 h
40 mm
0,01 mm
0-150 mm
081560 357
1
Cu baterii
+0,02 mm

Procedeu electromagnetic inductiv

digital
Otel inoxidabil, INOX
calit
Cutie stabila

Subler universal

Produse potrivite

https://www.hoffmann-group.com/RO/ro/hom/p/412632-150
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