Technicky list /b Hoffmann Group

Par rukavic MASTER CUT B OIL, Velkost rukavic: 6

UDAJE O OBJEDNAVKE

Cislo objednavky 094417 6
GTIN 4062406273514
Trieda polozky 01H
Popis

Prevedenie:

Rukavice na ochranu pred porezanim GARANT Master Cut Oil. Priliehavé a mimoriadne pohodiné
vdaka technolégii 18-vrstvového upletu. Prijemna nitrilova mikropenova povrchova Uprava
pre mimoriadne dobry hmatovy pocit a ichop. Preto je velmi vhodny na presnd manipulaciu s
malymi dielmi s ostrymi hranami. Vdaka 3/4 nitrilovej povrchovej Uprave az po hanky su velmi
vhodné aj do vlhkého alebo mastného prostredia. Druha povrchova vrstva z briseného
nitrilu na dlani a prstoch poskytuje mimoriadne bezpecny uchop. So zosilnenym zahybom palca
na zvysenie odolnosti.

Velmi flexibilné rukavice na ochranu pred porezanim s tiroviiou ochrany proti porezaniu

B. Vhodné pre zaolejované pracovné prostredie so strednym rizikom porezania, napriklad na
rezacich strojoch.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Upozornenie:

Minimalne mnozstvo objedndavky zodpoveda jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej ndsobku.
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Séria

Velkost rukavic

Vlastnost rukavic
Vlastnost rukavic
Technoldgia strikovania
Odev standard

EN 388

Podkladovy material
Povrchova uUprava

Variant Povrchovej Upravy
Rozsah pouzitia

Rozsah pouzitia

Farba

Dizka

Pouzitie

Trieda ochrany pred rezom

Druh produktu

MASTER CUT
6
Bez DMF
zosilnenie v ohybe palca
18G
Oeko-Tex Standard 100
4X42B
HPPE
Nitril
3/4 povrchova Uprava
Presnost
Allround
siva / Cierna
250 mm
viacrazové
B

Rukavice na ochranu pred porezanim
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