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Mitutoyo
Digitale Absolute-Messuhr, £12,5 mm, Ablesung 0,01 mm, Set inkl. Sender U-
Wave-TM, AnschluB3einheit und Montageplatte, Typ: SET

Bestelldaten

Bestellnummer 404179 SET
GTIN
Artikelklasse 40W

Beschreibung

Ausfiihrung:

Nullpunktanzeige in jeder Position, z. B. flir Toleranzmessungen. Messrichtungsumschaltung.
20000 h kontinuierlicher Einsatz mit einer Batterie. Das Set umfasst prazise aufeinander
abgestimmte Mitutoyo Komponenten fiir die digitale Messwerterfassung und
Weiterverarbeitung. Es besteht aus einer Messuhr, einem Sender sowie einer Anschlusseinheit.
Funktion:

IP42: Es besteht Schutz gegen schrag fallendes Wasser (Tropfwasser), bis 15° gegenliber
normaler Betriebslage und Schutz gegen Eindringen von Fremdkérpern mit @ > 1 mm, jedoch
sollten Werkzeuge und Drahte ferngehalten werden.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 357. Messuhr Nr. 434062 12,5, Sender Nr. 498892 BUZZ,
Anschlusseinheit Nr. L40950 1, Montageplatte L40700 586.

Sonderzubehor:

Datenkabel Nr. 497080, Ersatz- und Sondertaster Nr. 434900; 434910; 434915.

Technische Beschreibung

Ose an Messuhrriickwand nein
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Dicke des Gehauses 27,5 mm

Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081560 357
Gehduse-@ 59 mm
Einspannschaft-@ h6 8 mm

Anzahl enthaltener Batterien 1

Messkraft <1,5N
IP-Schutzart IP 42
Messabweichung E MPE (Messbereich) 0,02 mm
Messbereich 12,7 mm
Kalibrierung 1
Energieversorgung Batteriebetrieben
Norm Werksnorm
Schnittstelle USB-Schnittstelle
Schnittstelle Digimatic-Schnittstelle
Messwertsicherung einmalige Einstellung des Nullpunkts
Messtechnik digital
Produktart Messuhr

Passende Produkte
No Shop URL available for: 404179 SET
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