Datablad /% Hoffmann Group

i Wera
Kombi-gangtappbitssats i vikbar vaska, 7 delar

Bestdllningsdata

Ordernummer 676308
GTIN 4013288101594
Artikelklass 63H

Beskrivning

Utforande:

1/4 tum sexkantskaft enligt DIN 3126 C 6,3.

Fordel:

Snabbt och enkelt byte mellan borr-, forsankar- eller skruvbits.
Anvdndningsdata:

Idealisk for mobila reparations- och monteringsarbeten.

1 verktyg for 3 arbetsoperationer:

Borra kdarnhal — gangskar — avgrada/forsank.

Anvandning i hoger- och vinstergaende borrmaskin.

Innehall:

Kombi-gangtappsbits: 676306 vardera 1 st storlek M3; M4; M5; M6; M8; M10
"Rapidaptor” bitshallare: 1 st. liknande nr 675020 storlek 6,3K (utan magnet)
| stabil box: 1 St.

Teknisk beskrivning

Gangtyp M
Skarmaterial HSS
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Spetsvinkel 60 grad
Toleransklass ISO 2 6H

Flankvinkel 60 grad

Anvéandning vid haltyp upp till 1xD vid genomgaende hal
Antal delar 7

Invindig nej

Produktslag Gangtappsbits
Lampliga produkter

https://www.hoffmann-group.com/SE/sv/hom/p/676308-
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