Datablad /% Hoffmann Group

Sikkerhedskobling med slangetilslutning Udvendigt gevind, Udvendigt
tilslutningsgevind: 1/4tommer

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret 080276 1/4
GTIN 7391390419064
Artikelklasse 08A
Beskrivelse

Udfarelse:

Trykluft-stalkoblingerne har sa mange fordele sammenlignet med standardkoblinger i messing:

- Enkel enhandsbetjening med lav koblingskraft.

- Hej gennemstreamningsrate takket vaere ekstremt lav tryktab.

- Lang levetid takket vaere overfladebehandlede og haerdede komponenter med snzevre
produktionstolerancer.

- Rentabilitet - tilbagebetalingstiden udgor maks. 2 ar.

Sikkerhedskoblingen eSafe svarer til ISO-standard 4414 og EN 983. Der udluftes forst

(sikkerhed, pga. ingen omkringflyvende slangeender) og frakobles derefter. Ny, forbedret

enhandsbetjening.

Gennemstrgmning: 950 L/min, maks. driftstryk 16 bar. | overensstemmelse med ISO-standarden

B.

Anvendelse:

Giver gget effekt, forbedret rentabilitet og hgjere sikkerhed i industrielle trykluftanlaeg.

Bemaerk:

CEJN-serien 310 er egnet til markederne Beneluxlandene, Frankrig, Nordamerika og

Norge.

Teknisk beskrivelse
Materiale Stalkobling
Udvendigt tilslutningsgevind 1/4 tommer
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Gennemstrgmningsvaerdi 950 I/min
maks. driftstryk 16 bar
Produkttype Kobling
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