Datenblatt /% Hoffmann Group

Mitutoyo

Digitale Biigelmessschraube 0-25 mm QuantuMike Set inkl. Sender U-WAVE-
TM und AnschluBBeinheit, Typ: SET

Bestelldaten

Bestellnummer 404150 SET
GTIN
Artikelklasse 40W

Beschreibung

Ausfiihrung:

Sehr genaue Buigelmessschrauben. Verbesserte Einhandbedienung durch Verkleinerung des
Gehauses. GroBeres Display flir bessere Sichtbarkeit. ,Function Lock” verhindert versehentliches
Verstellen des Nullpunkts. Kombiratsche (Drehmomentbegrenzung in der Trommel und im
Schnelltrieb) fiir Einhandbedienung und Anwendung im Halter.

Toleranzbeurteilungs- und Berechnungsfunktion fiir héhere Effizienz. Sichere Messungen durch
Warnfunktion bei zu hohen Vorschubgeschwindigkeiten. Kalibrierplanwarnung bei falliger
Kalibrierung. Das Set umfasst prazise aufeinander abgestimmte Mitutoyo Komponenten fiir die
digitale Messwerterfassung und Weiterverarbeitung. Es besteht aus einer Bligelmessschraube,
einem Sender sowie einer Anschlusseinheit.

Vorteil:

Messzeitreduzierung um bis zu 40 % durch 2-mm-Spindelsteigung.

Funktion:

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen
von Staub (staubdicht), sowie vollstandiger Bertihrungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 CR2032. Bligelmessschraube Nr. 421573 0-25, Sender 498892 I1P67,
Anschlusseinheit L40700 131714
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Sonderzubehor:
Datenkabel Nr. 497447.

Technische Beschreibung

Messabweichung E MPE
Ablesung

Spindel-&

Messbereich

Batterietyp
Spindelsteigung

Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus
Energieversorgung
IP-Schutzart

Serie

Kalibrierung
Einstellmal3 vorhanden
Norm

Gefuhlsratsche
Schnittstelle
Schnittstelle
Messtechnik
Verpackung

Produktart

1 pum
0,001 mm
6,35 mm
0-25mm
Knopfzelle
2 mm
081560 CR2032
Batteriebetrieben
IP 65
QuantuMike
B1
nein
ISO 3611
ja
Digimatic-Schnittstelle
USB-Schnittstelle
digital
stabile Box

Bligelmessschraube

Passende Produkte
No Shop URL available for: 404150 SET
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