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LIBRA H2

75 Kg  per Stück

Entsprechend der Verordung 
DIN 68840, patentiert

EINSTELLUNGEN 1
HÖHENVERSTELLUNG 

13 mm

2
TIEFENVERSTELLUNG 

12 mm

3
AUSHÄNGESICHERUNG

Empfohlene Senkkopfschrauben 
Ø 3,5x20 mm

Empfohlene Senkkopfschrauben 
Ø 3,5x20 mm

Verriegelungshebel mit 
180° Drehung

ALTERNATIVE MONTAGEMÖGLICHKEITEN

In der Verantwortung des Verarbeiters  liegt:
- sicherzustellen, dass die Wand eine geeignete Qualität hat, um die Gerätefixierung festzuhalten.
- die passenden Beschläge nach Material- und Bauart der Wand zu verwenden.

Positionen für 
Kreuzschlitz - 
Schraubendreher PZ2 

MONTAGE  ABDECKKAPPENMONTAGE DER BEFESTIGUNGSCHIENEN B4 

ODER BEFESTIGUNGSPLATTEN WP2 / WP 9

-

- Details siehe “LIBRA ABDECKKAPPEN”

Drehen sie die rote Schraube so weit ein, bis sie die 
Wandplatte berührt. Nicht anziehen oder überdrehen.

LIBRA ist die innovative Familie von Korpusaufhängern und 
Wandbefestigungs-Platten, die speziell für alle Kundenbedürfnisse 
konzipiert wurde. Die LIBRA Korpusaufhänger werden hinter der 
Rückwand montiert. Sichtbar bleiben nur noch die kleinen Abdeckkappen 
im Schrank. LIBRA ist eine sehr hochwertige und sichere Lösung da 
für den verzinkten Stahlkörper dickeres Material und statisch sinnvolle 
Verstärkungen verbaut werden.
Alle Modelle der LIBRA - Familie verfügen über eine 
innovative AUSHÄNGESICHERUNG (mit ANTI-TURNOVER), die 
patentrechtlich geschützt ist. LIBRA H2 ist der universelle 
Schrankaufhänger mit 3 Dübeln und Drehhebelsicherung. 
Die LIBRA - Familie bietet 5 verschiedenen Wandplatten und 1 
Wandschiene aus gehärtetem verzinktem Stahl. Die Materialdicke 
wurde aus statischen Erkenntnissen dicker gewählt als üblich. Alle 
Durchbrüche werden gestanzt. Wandschiene und Wandplatten verfügen 
über ovale Löcher, die die korrekte Positionierung erleichtern und die 
Möglichkeit für eine horizontale Verstellung bieten. Die Platzierung der 
Löcher für die Wandfixierung wurden optimiert, um die Belastung von 
Platten und Befestigungsteilen  zu reduzieren.

MONTAGE DIREKT UNTER DEM KORPUSDECKEL

LIBRA Schrankaufhänger sind so konzipiert dass der 
Korpus vertikal und horizontal eingestellt werden kann. Beide 
Bewegungen sind 100% unabhängig zueinander und machen 
daher die Einstellungen viel einfacher und genauer.
Die Einstellung und die Verriegelung der Schraube 
für die AUSHÄNGESICHERUNG (mit ANTI-TURNOVER) können  
mit einem Standard-PZ2-Schraubendreher von der Innenseite 
des Schranks durchgeführt werden.
Stahl, Zink und Kunststoffe nach Anforderung. 

Maximale Belastung 75 kg pro Stück nach DIN 68840.
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15 min. 15 min. 15 min.

= 100 Stk.

Libra CC2 Abdeckkappen

BOHRUNGEN SEITENWAND MIT 
EINGENUTETER RÜCKWAND

BOHRPLAN FÜR LIBRA H2 DIREKT UNTER DEM KORPUSDECKEL

RÜCKWAND

Libra CC1-CC4-CC5 Abdeckkappen

Schrankaufhänger 

LIBRA H2, links und 

rechts verwendbar
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4 min.

LIBRA WP8 FÜR BEDIENUNGSÖFFNUNG 21 mm MINIMUM

WANDBEFESTIGUNGSPLATTE

= 300 Stk.

= 500 Stk.

LIBRA CC1 ABDECKKAPPE

LIBRA ABDECKKAPPEN

= 3000 Stk.

= Belastungsangaben in Newton 
gemäss UNI 10786

NOTE: 

MONTAGEANLEITUNG FÜR LIBRA H2

LIBRA H2

Senkkopfschraube 
Ø3,5x20

1 
HOHEVERSTELLUNG 

13 mm

2 
TIEFVERSTELLUNG 

12 mm

2

3 
AUFHÄNGESICHERUNG

HÄNGENBEFESTIGEN

VERSTELLEN UND SICHERN

ABDECKKAPPE

1

2

3
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LIBRA AUFHÄNGESCHIENE B4

275 mm
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Korpusbreite L = mm
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4 min.

LIBRA WP8 FÜR BEDIENUNGSÖFFNUNG 21 mm MINIMUM

WANDBEFESTIGUNGSPLATTE

= 300 Stk.

= 500 Stk.

LIBRA CC1 ABDECKKAPPE

LIBRA ABDECKKAPPEN

= 3000 Stk.

= Belastungsangaben in Newton 
gemäss UNI 10786

NOTE: 

LIBRA AUFHÄNGEPLATTE  WP9

LIBRA H2

654048

ST

1 2 3 4 

= 100 Stck

Aufhängeplatte WP9
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MONTAGENIVEAU AUFLAGEPOSITION B4 UND WP9

SCHRAUBPOSITION FÜR MAXIMALE STATISCHE BELASTUNGSWERTE

MONTAGESCHRAUBEN FÜR WANDSCHIENENBEFESTIGUNG

656267

ST

1 2 3 4 

= 100 Stck

Montageschraube 

Stahl verzinkt

Ø 5.5 x 63 mm

Extraflacher Kopf 3 mm 

Grosser Kopf Ø 13 mm 

Innensechsrund TX20

Alle Belastungstests und Prüfungen wurden in Zusammenhang mit 
dem Universaldübel Fischer Duopower SAP 599581 gemacht!
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4 min.

LIBRA WP8 FÜR BEDIENUNGSÖFFNUNG 21 mm MINIMUM

WANDBEFESTIGUNGSPLATTE

= 300 Stk.

= 500 Stk.

LIBRA CC1 ABDECKKAPPE

LIBRA ABDECKKAPPEN

= 3000 Stk.

= Belastungsangaben in Newton 
gemäss UNI 10786

NOTE: 

LIBRA AUFHÄNGEPLATTE  WP2

LIBRA H2

495132

ST

1 2 3 4 

= 25 Stck

Aufhängeplatte WP2
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SCHALLSCHUTZPLATTE  ZU LIBRA AUFHÄNGESCHIENE B4

Schallschutzplatte zu LIBRA 
Aufhängeschiene B4 4 mm, 
steckbar, passend für linke 
und rechte Seite655108

SR

1 2 3 4 

= 200 Stck

 

SCHALLSCHUTZPLATTE  ZU LIBRA AUFHÄNGEPLATTE WP9

655109

SR

1 2 3 4 

= 200 Stck

Schallschutzplatte zu LIBRA 
Aufhängeplatte WP9, 4 mm, 
steckbar, passend für linke 
und rechte Seite
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4 min.

LIBRA WP8 FÜR BEDIENUNGSÖFFNUNG 21 mm MINIMUM

WANDBEFESTIGUNGSPLATTE

= 300 Stk.

= 500 Stk.

LIBRA CC1 ABDECKKAPPE

LIBRA ABDECKKAPPEN

= 3000 Stk.

= Belastungsangaben in Newton 
gemäss UNI 10786

NOTE: 

LIBRA H2

Schallschutzpad zu LIBRA Aufhängeschiene B4 
steckbar, passend für linke und rechte Seite

MONTAGENIVEAU AUFLAGEPOSITION B4 UND WP9

SCHALLSCHUTZSCHRAUBEN MONTAGEPOSITIONEN 

SCHALLSCHUTZMONTAGESCHRAUBEN 

656299

ST

1 2 3 4 

= 100 Stck

Alle Belastungstests und Prüfungen wurden in Zusammenhang mit 
dem Universaldübel Fischer Duopower SAP 599581 gemacht!

Schallschutzummantelte

Montageschraube

Ø 5.5 x 63 mm

Schallschutzummantelter Kopf  

mit Flankenschutz  

Innensechsrund TX20

Ab Länge 600 mm empfehlen wir mittig einen kleinen Streifen Schallschutzband anzubringen um einer möglichen 
Schallbrücke durch Berührung mit der Wand vorzubeugen.
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SFS unimarket AG
Beschläge
Rosenbergsaustrasse 4
9435 Heerbrugg

SFS unimarket AG
Beschläge
Neumattstrasse 24
5000 Aarau

SFS unimarket SA
Ferrements
Z.I. Champ Cheval 1
1530 Payerne

beschlaege@sfs.ch
www.sfs.ch
T 0848 80 40 10   
F 0848 80 40 70
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