Datenblatt

HOLEX

Bohrstangen-Satz Stahl ohne IK, rechts, Typ: 1

Bestelldaten

Bestellnummer
GTIN

Artikelklasse

255160 1
4062406609450
29W

Technische Beschreibung

ISO-Code Halter

Gesamtlange L
Gesamtlange L
Gesamtlange L
Mittenversatz L,
Mittenversatz L,
Mittenversatz L,
passende Wendeschneidplatte
Spannhdhe L,
Spannhodhe L,
Spannhoéhe L,
Mindestvorbohr-@ D,

S16R PCLNRO09; S20S
PDUNR11; S16M PWLNRO6

200 mm
250 mm
150 mm
11T mm
13 mm

11T mm

CN.. 09T3..; DN.. 1104..; WN.. 0604..

15,25 mm
19 mm
15,25 mm

20 mm
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Datenblatt

Mindestvorbohr-@ D, 25 mm
Mindestvorbohr-@ D,.i, 20 mm
Ersatzteil 259981 10
Norm DIN 8024
Einsatzart rechts
Anwendung Plandrehen
Innendrehtiefe bis 3xD
Schaftausfiihrung Stahl
Innenkihlung nein
Produktart Bohrstange

Passende Produkte
https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/255160-1
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