Podatkovni list /b Hoffmann Group

Digitalno pomic¢no merilo ABS z okroglim merilnikom globine, Merilno
obmog¢je: 150mm

4

Ty
Podatki za narocanje
Stevilka za naro¢anje 412818 150
GTIN 4045197770271
Razred artikla 42A
Opis
Izvedba:

Velik, kontrasten digitalni prikazovalnik. Merilne povrsine so zelo fino lepane. Digitalno pomi¢no
merilo z absolutnim merilom, nastavljanje ni¢le ni potrebno. Elektronika se po pribl. 5 minutah
samodejno izklopi in se ponovno vklopi s preprostim pomikom.

- Zelo velika to¢nost zaradi steklenega merila.

- Elektronika je locena od ohisja in vgrajena neposredno na drsni element. Merilna sila se
prenese neposredno na merilni krak. Tako je pomi¢no merilo manj podvrzeno napakam
in zagotavlja daljso zivljenjsko dobo.

- Zrobustnim kovinskim ohisjem.

Obseg dobave:

VKlj. z baterijo art. 081560 CR2032.

Tehnicni opis

Standard ISO 13385

Preklop od¢itavanja mm / cole
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Merilno obmogje

Avtomatski izklop

Globinski omejevalnik
Odcitavanje

Odcitavanje

Kalibriranje

Dolzina konic

Z globinskim omejevalnikom
Shranjevanje izmerjenih vrednosti
Stevilo vklju¢enih baterij

Art. vkljucenih baterij/akumulatorjev
Napajanje

Odstopanje meritve E MPE
Merilno orodje

Material

vse dele

Pakiranje

Vrsta izdelka

0-150 mm
da
21,6
0,01 mm
0,0005 col
A1
40 mm
da
enkratna nastavitev nicelne tocke
1
081560 CR2032
Baterijsko napajanje
+0,03 mm
digitalno
Plemenito jeklo, INOX
kaljene
¢vrsta Skatla

univerzalnih pomicnih meril

Ustreznih izdelkov

https://www.hoffmann-group.com/Sl/sl/hom/p/412818-150
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