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Mitutoyo

Digitalne posuvné meradlo so systémom AOS, Rozsah merania: 150mm

UDAJE O OBJEDNAVKE

Cislo objednavky 412632 150
GTIN 4946368667720
Trieda polozky 44A
Popis

Prevedenie:

Vysledok merania sa zobrazuje cez dobre Citatelné cislice (vy$ka 9 mm). Elektromagneticky

meraci systém AOS (Advanced Onsite Sensor) ponuka zvySenu ochranu proti vode a prachu.

- Absolutne meradlo, nie je potrebné nulovanie, preto je meranie rychlejsie a
spolahlivejsie.

- Nizka spotreba energie (20 000 hodin nepretrzitého pouzivania), indikator batérie.

Rozsah balenia:

Vratane 1 batérie ¢. 081560 vel. 357.

Zvlastne prislusenstvo:

Kryt priehradky na batérie ¢. 412239 vel. B.

Technicky opis

Norma ISO 13385
Hibkomer rohovy 3,7x1,4
Kalibracia A1

Vyska cifier LDC displej 9mm
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Hibkomer dostupny

Prevadzkova doba

Dizka meracich &elusti

Odcitanie

Rozsah merania

Vyr. €. obsiahnuté batérie/akumulatory
Pocet obsiahnutych batérii
Zasobovanie energiou

Odchylka merania E MPE

Meraci proces meracieho zariadenia
Meracia technika

Material

vietky diely

Balenie

Druh produktu

ano
20000 h
40 mm
0,01 mm
0-150 mm
081560 357
1
Prevadzka s batériami
+0,02 mm
elektromagneticky indukény proces
digitdlna
uslachtila ocel, INOX
kalené
stabilny box

Univerzélne posuvné meradlo

Vhodné vyrobky

https://www.hoffmann-group.com/SK/sk/hom/p/412632-150
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