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Barra alesatrice, destra, ⌀ Codolo DS: 25mm

Dati di ordinazione

Numero d’ordine 273914 25

GTIN 4045197763136

Classe articolo 21W

Descrizione

Nota:
Per portautensili destri utilizzare inserti sinistri; per portautensili sinistri utilizzare inserti
destri.

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva L 250 mm

⌀ Preforatura minimo Dmin 30,5 mm

Altezza inserto L2 11,5 mm

Vite inserto 279815 13

Spostamento centrale L3 17,5 mm

⌀ Codolo Ds 25 mm

Tipo di impiego destra

Tipo di prodotto Barra alesatrice
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