
Scheda tecnica

TextFlow 12

Mini barra alesatrice in acciaio, destra, Sporgenza totale L1 / Misura inserto d:
12/6mm

Dati di ordinazione

Numero d’ordine 270002 12/6

GTIN 4045197558688

Classe articolo 21V

Descrizione

Esecuzione:
· Inserto di metallo duro avvitato frontalmente, trasmissione della forza ad

accoppiamento geometrico attraverso dentatura frontale.
· Facile sostituzione degli inserti.

Descrizione tecnica

Vite inserto 279815 10

Misura inserto 6 mm

Lunghezza della testina L1 12 mm

Lunghezza complessiva L 80 mm

Altezza di serraggio L2 15,6 mm

Serie Mini

⌀ Codolo Ds 16 mm
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Passaggio interno per LR sì

Tipo di impiego destra

Tipo di prodotto Barra alesatrice

Prodotti correlati
https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/270002-12/6
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