List s podacima /b Hoffmann Group

i Wera
Komplet sitova za kombinirane ureznike u sklopivoj torbi, 7-dijelni

Podaci za narudzbu

Broj narudzbe 676308
GTIN 4013288101594
Razred artikla 63H

Opis

Izvedba:

Sesterokutni prihvat od 1/4 cola prema DIN 3126 C 6,3.

Prednost:

Brza, nekomplicirana zamjena bitova za busenje, upustanje i izradu navoja.
Upotreba:

Idealan za mobilnu uporabu prilikom popravaka i montaznih radova.

1 alat za 3 radna postupka:

busenje otvora za jezgru — rezanje navoja — skidanje srha / upustanje.
Uporaba u busilici za desni i lijevi hod.

Sadrzaj:

Nastavci za kombi svrdlo/ureznik: Br. 676306 po 1 kom. vel. M3; M4; M5; M6; M8; M10
+Rapidaptor” Spojna drska: 1 kom. sli¢no br. 675020 vel. 6,3K (bez magneta)
U stabilnoj kutiji: 1 kom.

Tehnicki opis

Vrsta navoja M

Rezni materijal HSS
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Kut vrha 60 stupanj

Razred tolerancije ISO 2 6H

Kut profila navoja vijka 60 stupanj
Primjena kod vrste busenja do 1xD kod prolazne rupe
Broj dijelova 7

Unutarnje hladenje ne

Vrsta proizvoda Bit ureznik

Prikladni proizvodi
https://www.hoffmann-group.com/HR/hr/hom/p/676308-
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