Datenblatt /% Hoffmann Group

Garant GriD

Werkbank, links offen, rechts 3 Schubladen, Buche-Multiplex-Platte, 20x20G,
Plattenlange: 1500mm

Bestelldaten

Bestellnummer 920814 1500
GTIN 4062406262136
Artikelklasse 9GG
Beschreibung

Ausfiihrung:

Werkbank in stabiler Stahlkonstruktion mit Unterzug aus 4-kant-Rohr. Schubladengehause
zentral verschlie3bar durch Stiftzylinderschloss. 100% Vollauszug-Schubladen mit
Differenzialauszug und 75 kg Tragfahigkeit. FilBe mit bodenschonenden Kunststoffgleitern.
Schubladen Korpus immer lichtgrau RAL 7035, pulverbeschichtet. Schubladen Fronten farblich
variabel. Keine umlaufenden Stérkanten zur optimalen Reinigung und Flachenausnutzung mit
Einteilungsmaterial (Boxen, Hartschaumeinlagen, Schlitztrennleisten). Schubladenaufnahmen im
25-mm-Raster.

Schliel3system mit Stiftzylinderschloss mit 5 Stiftzuhaltungen, modularem Steckeinsatz.
Schlie3anlagenfahig.

Zurlickgesetztes offenes Gehause flir ergonomisches Sitzen.

Bestiickung:

Schubladen-Fronthdhe (rechts) mm: 125, 200, 300

Sonderzubehor:

Erganzendes Zubehor wie manuelle Hohenverstellung, Rader, Seitenverkleidung, etc. finden Sie
unter GridLine Einzelkomponenten in Gruppe 92.

Lackierung:
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Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen und Tir anthrazit RAL
7016, pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL

7035.

Technische Beschreibung

Gewicht

Oberflache Arbeitsplatte
Schubladen Nutzbreite
Schubladen Nutzbreite in G
Schubladen Nutzflache in G
Arbeitsplatte Lange
Arbeitsplatte Tiefe
Unterbau Tiefe
Arbeitsplatte Starke

Werkbank/Tisch Tragfahigkeit — maximale flaichenverteilte
Fachlast (auf Holz)

Schubladengehause Nutzhohe
Schubladen Nutztiefe in G

Unterbau Breite

Hohe

Schubladen Nutztiefe
Konstruktionsausfiihrung
Materialstarke

Werkbank Hohe
Schubladen/Auszugboden Tragfahigkeit
Plattenstarke

Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)
Stiftzylinderschloss

Farbauswahl

Produktnamensattribut

129 kg
geolt
500 mm
20
20x20
1500 mm
750 mm
700 mm

50 mm
800 kg

625 mm
20
1300 mm
950 mm
500 mm
Stahlrohrkonstruktion
T mm
950 mm
75 kg
50 mm
100 %
modularer Steckeinsatz
RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
20x20G
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Produktart

Werkbank

Passende Produkte
https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/920814-1500
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