Datenblatt /% Hoffmann Group

Eco-Stechschwert verstarkt, links, Schwerthohe h5 / Stechbreite w: 26/3mm

Bestelldaten

Bestellnummer 273855 26/3
GTIN 4045197989161
Artikelklasse 21W
Beschreibung

Ausfiithrung:

Mit Eco-Kuhlung direkt an der Schneide und zusatzlicher Freiflachenkiihlung.

Mit KiihImittelibergabe flir Aufnahmen anderer Hersteller.

Achtung:

Der Montageschliissel Nr. 279920 ist separat zu bestellen.

Hinweis:

Der Montageschliissel Nr. 279920 ist separat zu bestellen. Ab 19,5 mm Stechtiefe kommt die
zweite Schneide in Kontakt mit dem Werkstlick. Dabei kann es zu Riefenbildung kommen. Bei
Bedarf einschneidige Stechdrehplatten Nr. 273656 — 273670 verwenden.
Konstruktionsbedingt nicht kompatibel mit EWS-Aufnahmen Nr. 319148 und 319149.

Technische Beschreibung

Hohe h, 21,4 mm
Schwerthéhe hs 26 mm
Stechbreite w 3mm
fur maximalen Werkstlick-& 65 mm
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Serie

Gesamtlange L
Einsatzart
Innenkihlung

axiales Stechen maoglich

Produktart

Eco
83,5 mm
links
ja
nein

Stechschwert
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