Datenblatt /b Hoffmann Group

HOLEX

Schnellkupplung mit Schlauchanschluss, Schlauchanschluss Innen-@: 6mm

Bestelldaten

Bestellnummer 0801726
GTIN 4062406523954
Artikelklasse 02A
Beschreibung

Ausfiihrung:

Schnellverschlusskupplungen NW 7,2. Durchflussleistung 1000 I/min (Luft). Werkstoff Messing
(blank). Betriebsdruck: PN 35 bar / Temperatur: -20 °C bis +100 °C.

Technische Beschreibung

Schlauchanschluss Innen-@& 6 mm
maximaler Betriebsdruck 35 bar
Durchflusswert 1000 I/min
Produktart Kupplung
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