Technicky list /b Hoffmann Group

Pilovy pas na kov 27x2910, Zubov na palec: 4/6H

UDAJE O OBJEDNAVKE

Cislo objednavky 173660 4/6H
GTIN 2050001694713
Trieda polozky 16F
Popis

Prevedenie:

RONTGEN - bi-alfa-kobalt: Vykonny bimetalovy pilovy list s hrotmi zubov z legovanej
rychloreznej ocele (HSS, 67-69 HRC) M42 a nosnym pasom z vysokolegovanej pruzinovej pasovej
ocele.

Pouzitie:

Kombinované ozubenie 0° — velmi nizke vibracie, na velky rozsah prierezov (na rury a profily,
plny materidl do max. 70 mm).

Kombinované ozubenie 10° — univerzalne na velky rozsah prierezov (na plny material od 50
mm).

Normalne ozubenie 0° — na malé az stredné prierezy do maximalnej dizky zaberu 70 mm.
Normalne ozubenie 10° — na visie prierezy od dizky zaberu 50 mm.

Upozornenie:

Zabeh nového pasu: Pozri priruc¢ku na trieskové obrabanie GARANT ¢. 110010 a informacnu
stranku.

Technicky opis

Hrabka 0,9 mm
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Sirka

27 mm
Dizka 2910 mm
Uhol ¢ela 10 Stupen
Ozubenie Combi
Rezny material HSS Co 8

Druh produktu Pilovy pas na kov
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