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Akku-Stichsäge, Typ: EXST18V155

Bestelldaten

Bestellnummer 078201 EXST18V155

GTIN 4053423504545

Artikelklasse 03B

Beschreibung

Ausführung:
Bosch Stichsäge mit einfachem und werkzeuglosem Sägeblattwechsel durch Bosch SDS System.
Leichte und kompakte Akku-Stichsäge in Stabform.
· Höchste Präzision, auch bei engen Kurven.
· 360°-Greifmöglichkeit für perfekte Werkzeugkontrolle.
· Drop Control minimiert das Verletzungsrisiko.
· Staubabsaugung.
Lieferumfang:
Inklusive 1× Sägeblatt, Spanreißschutz, Absaug-Set, Absaugadapter- L-BOXX.

Technische Beschreibung

maximale Sägestärke Holz 155 mm

Akkuspannung 18 V

Akkuart Lithium-Ion

Herstellerbezeichnung EXST18V-155S

Anzahl enthaltener Akkus 0
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Bauform Stabform

maximale Vibration nach EN 7,5 m/s2

maximale Sägestärke Stahl 10 mm

werkzeugloser Werkzeugwechsel ja

Hubzahl 800 - 3800 min-1

Gehrungsverstellung ja

Pendelhub 4-fach

Gewicht 1,9 kg

Energieversorgung Akkubetrieben

Besonderheit höchste Präzision

Verpackung Systemkoffer (L-Boxx)

Produktart Säge
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